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Current Data Sheet Limits 

Desaturation Related Specifications 

Specification  Min  Typ  Max  Unit

Desat_Delay  213  312  529  ns 

nReset Debounce  500  615  700  ns 

Desat Treport    0.5  2  us 

Desat internal 

current source 

481  537  593  uA 

Desat Soft SDN 

Delay 

x  x  x  ns 

Desat RDS_ON    x  x  Ω 

Revised Data Sheet Limits 

Desaturation Related Specifications 

Specification  Min  Typ  Max Unit

Desat_Delay  213  370  529 ns 

nReset Debounce  500  700  900 ns 

Desat Treport    0.5  2.2 us 

Desat internal 

current source 

440  537  600 uA 

Desat Soft SDN 

Delay 

130  150  320 ns 

Desat RDS_ON    8  15  Ω 

Revised Data Sheet Limits 

UVLO/Minimum Supply Specifications 

Specification  Min  Typ  Max Unit

VDD1 UVLO Pos 

Threshold 

  2.439  2.5  V 

VDD1 UVLO Neg 

Threshold 

2.3  2.342 V

VDD1 Hysteresis    0.097    V 

VDD2 UVLO Pos 

Threshold 

  11.67 12.25 V

VDD2 UVLO Neg 

Threshold 

10.4  11.27    V 

VDD2 Hysteresis   0.4 V

VDD2 Supply  12.25    30  V 

VDD1 Min 

Supply 

2.5    6  V 

Current Data Sheet Limits 

UVLO/Minimum Supply Specifications 

Specification  Min  Typ  Max Unit

VDD1 UVLO Pos 

Threshold 

  2.23  2.3  V 

VDD1 UVLO Neg 

Threshold 

2.0  2.135    V

VDD1 Hysteresis    0.095    V 

VDD2 UVLO Pos 

Threshold 

  11.5  12  V 

VDD2 UVLO Neg 

Threshold 

10.4  11.1    V

VDD2 Hysteresis    0.4    V 

VDD2 Supply  12    30  V 

VDD1 Min 

Supply 

2.3    6  V 


